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Precíziós hengerzár kivehető betéttel, megosztott kulcs, Ház ⌀: 45mm

Rendelési adatok

Rendelés száma 085812 45

GTIN 2050000971945

Árucikk kategória 08Q

Leírás

Kivitel:
Precíziós hengerzár, nikkelezett sárgaréz ház, edzett, krómozott és kettős reteszelésű
acélkengyel. A 950050 sz. integrált kivehető betéttel (a 085816 sz. esetén nincs) a már meglévő
DOM zárrendszerére egyedileg felszerelhető/integrálható. A 950050 sz. kivehető betét a
követelményeknek megfelelően egyedileg szerelhető fel.
Figyelem:
Az egyedi felszereléshez kivehető betéteket a 950050 sz. és a 950072 sz. alatt talál a katalógus 3.
Műhelyberendezések kötetének 95. termékcsoportjában.

Műszaki leírás

Kettes reteszelésű kengyel igen

Szár anyaga Acél

Ház anyaga Sárgaréz, nikkelezett

Kulcsok száma 2

Szállítás betét nélkül nem

Ház ⌀ 45 mm

Zárszámok köre HO 001 - 200
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Hozzávaló betétek igen

Zárás módja Hengerzár

Edzett kengyel igen

Zárberendezéshez alkalmas igen

Kengyel ⌀ 6 mm

Zárás megosztott kulcs

Zárak száma 1

Termék fajtája Lakat
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