Adatlap /% Hoffmann Group

Kézi sorjazo 90°, Kiils6 9: 16,5mm

- )

Rendelési adatok

Rendelés szama 150400 16,5
GTIN 4045197087089
Arucikk kategoria 1M
Leiras

Kivitel:

Haroméld kupsillyesztd kézre allé mianyag markolattal. Kézkimélg, erds nyél kiilondsen szivos
és Utésalld polipropilénbdl. A specialis fellletszerkezet kovetkeztében a nyél nedves, olajos
kézben sem csuszik.

Figyelem:

Furatok tiszta sorjazasara és sillyesztésére. Szereléshez kilénosen jol hasznalhatd. Tovabbi kézi
sorjazokat lasd a 83. csoportban.

Miiszaki leiras

Kiilsé @ 16,5 mm

Teljes hossz 138 mm
Legkisebb sillyeszté @ min. furatmérethez 3,2mm
Markolat hossza 105 mm
Vagoéélek szama Z 3
Kupsillyeszté csicsszog 90 fok
Szerszamanyag HSS

Szines gyurd Nincs

Termék fajtdja Lépcsds- és kupsullyesztd

Felhasznalodi adatok
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Adatlap /o Hoffmann Group

Felhasznalas V. ISO kéd

Alu mutanyagok alkalmas

Alu (rovid forgacsu) alkalmas

Alu > 10% Si alkalmas

Acél < 500 N/mm? alkalmas

Acél < 750 N/mm? alkalmas

Acél < 900 N/mm? feltételesen alkalmas

INOX < 900 N/mm? feltételesen alkalmas

Ti > 850 N/mm? feltételesen alkalmas

GG(G) feltételesen alkalmas

CuZn alkalmas

Uni alkalmas

Szdraz alkalmas
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