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SCLT 05T104, HB7735, Típus: UNI

Rendelési adatok

Rendelés száma 216475 UNI

GTIN 4045197482051

Árucikk kategória 21A

Leírás

SCLT 05T104 UNI Sarokrádiusz: 0,4 mm

Műszaki leírás

Típus UNI

Sarokrádiusz 0,4 mm

Váltólapka ISO kód SCLT 05T104

Minőség HB7735

Szerszámanyag HM

Cserék / élek száma 4

Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

Felhasználás Vc ISO kód
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Alu műanyagok alkalmas 410 m/min N 

Alu (rövid forgácsú) alkalmas 410 m/min N 

Alu > 10% Si alkalmas 280 m/min N 

Acél < 500 N/mm² alkalmas 240 m/min P 

Acél < 750 N/mm² alkalmas 205 m/min P 

Acél < 900 N/mm² alkalmas 200 m/min P 

Acél < 1100 N/mm² alkalmas 150 m/min P 

Acél < 1400 N/mm² alkalmas 120 m/min P 

INOX < 900 N/mm² alkalmas 110 m/min M 

INOX > 900 N/mm² alkalmas 95 m/min M 

Ti > 850 N/mm² alkalmas 60 m/min S 

Uni alkalmas   

Nedvesen maximum feltételesen alkalmas   

Száraz alkalmas   
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