Adatlap /o Hoffmann Group

RDNX 12T3 MOEN pozitiv, HB7635, Tipus: INOX

Rendelési adatok

Rendelés szama 212282 INOX
GTIN 4045197527233
Arucikk kategoria 21A
Leiras

Kivitel:

Minden valtélapka alkalmas 0° negativ és 7° pozitiv tartokkal valé alkalmazashoz.
Figyelem:

Alkalmazasi iranyértékek, ha a. = 0,3xD / apmax = 2,5 mm.

Miiszaki leiras

Tipus INOX
Viltdlapka ISO kéd RDNX 1273 MOEN
Szerszamanyag HM
Mindség HB7635
El6tolas f, / fog 0,22 mm
Cserék / élek szama 1

Termék fajtdja Viltélapka marashoz
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Adatlap /o Hoffmann Group

Felhasznaldi adatok

Felhasznalas V. ISO kéd
INOX < 900 N/mm? alkalmas 190 m/min M
INOX > 900 N/mm? alkalmas 120 m/min M
Nedvesen maximum feltételesen alkalmas
Szaraz alkalmas
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