/b Hoffmann Group

OFEW 050405 TR, HB7520, Tipus: ST1400

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN
Arucikk kategoria

213324 ST1400
4045197454959
21A

Leiras

Kivitel:

Rendkivil stabil valtolapka a szabvanyos ISO-méretek szerint, preciziésan szinterezett és
koszorilt. A finom szemcsézetli anyagok nagy szivéssagot és kopdasallésagot biztositanak.

Tipus: ST1400
Sarokradiusz: 0,5 mm
El6tolas f, / fog: 0,14 mm

Miszaki leiras

Tipus ST1400

Elétolas f, / fog 0,14 mm

Sarokradiusz 0,5mm

Cserék / élek szama 8

Valtolapka ISO koéd OFEW 050405 TR

Mindség HB7520
Szerszamanyag HM
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Adatlap /% Hoffmann Group

Termék fajtdja

Valtélapka marashoz

Felhasznaloi adatok

Acél < 500 N/mm?
Acél < 750 N/mm?
Acél < 900 N/mm?
Acél < 1100 N/mm?
Acél < 1400 N/mm?
INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
GG(G)

Nedvesen maximum

Széaraz

Felhasznalas
feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas

alkalmas

alkalmas
feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas

alkalmas

feltételesen alkalmas

V.
275 m/min
250 m/min
190 m/min
160 m/min
130 m/min
160 m/min
110 m/min

140 m/min

ISO kéd
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