/% Hoffmann Group

SDHT 0903 AEFN Gyémantbevonatu, HB7810, Tipus: ALU

Rendelési adatok

Rendelés szama 214481 ALU
GTIN 4045197555731
Arucikk kategéria 21B
Leiras

Kivitel:

- A valtolapkak nagyobb forgacsolasi sebességekhez és el6tolasokhoz alkalmasak.
- Preciziésan szinterezve és koszoriilve a legjobb feliiletminéség érdekében.

- Finom szemcsézetii struktura a nagy szivossag és kopasallosag érdekében.
Figyelem:

Alkalmazasi irdnyértékek, haa.=0,5 ... 1XD / @, max = 3 mm.

El6tolas f, / fog: 0,179 mm

Miiszaki leiras

El6tolas f, / fog 0,179 mm
Tipus ALU
Viltélapka ISO kéd SDHT 0903 AEFN
Min6ség HB7810
Szerszamanyag HM
Cserék / élek szama 4
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Adatlap /o Hoffmann Group

Termék fajtdja

Valtélapka marashoz

Felhasznaldi adatok

Felhasznalas V. ISO kod
Alu mutanyagok alkalmas 1500 m/min
Alu (révid forgacsu) alkalmas 1300 m/min
Alu > 10% Si alkalmas 680 m/min
Grafit, GFK, CFK alkalmas
Nedvesen maximum alkalmas
Szdraz feltételesen alkalmas
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