Adatlap /% Hoffmann Group

BGHX 15L5 PCTR, HB7635, Tipus: INOX

Rendelési adatok

Rendelés szama 214545 INOX
GTIN 4045197649478
Arucikk kategéria 21B
Leiras

Kivitel:

Precizids koszorilési keményfém valtdlapka a nagy felliletmindség érdekében a
sikmegmunkalas teriletén.

Figyelem:

Alkalmazasi iranyértékek, haa.=1xD/a, =3 mm, a, na =5 mm.

Miiszaki leiras

El6tolas f, / fog 0,14 mm

Tipus INOX
Viltolapka ISO kéd BGHX 15L5 PCTR
Min6ség HB7635
Szerszamanyag HM

Termék fajtdja Valtélapka marashoz
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Adatlap /o Hoffmann Group

Felhasznaldi adatok

INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?

Szdaraz

Felhasznalas
alkalmas
alkalmas

alkalmas

V.
120 m/min
100 m/min

ISO kéd
M
M
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