Adatlap /o Hoffmann Group

SOMT 083604 PDER, HB7520, Tipus: UNI

Rendelési adatok

Rendelés szama 214954 UNI
GTIN 4045197674746
Arucikk kategéria 21A
Leiras

Kivitel:

Megerésitett lapkavastagsag pontosan megformalt mélyedés geometriat tesz lehetévé a pozitiv
vagasi tulajdonsagok érdekében, és minimalizalja a torésveszélyt.

Figyelem:

Alkalmazasi iranyértékek, ha a. = 0,3xD.

Sarokradiusz: 0,4 mm

Miiszaki leiras

Tipus UNI
Sarokradiusz 0,4 mm
Viltoélapka ISO kéd SOMT 083604 PDER
Mindség HB7520
Szerszamanyag HM
Cserék / élek szama 4

Termék fajtdja Valtélapka marashoz
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Adatlap /o Hoffmann Group

Felhasznaldi adatok

Acél < 500 N/mm?
Acél < 750 N/mm?
Acél < 900 N/mm?
Acél < 1100 N/mm?
Acél < 1400 N/mm?
INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
Uni

Nedvesen maximum
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