Adatlap /o Hoffmann Group

APMT 060204 FR, HU7810, Tipus: ALU

Rendelési adatok

Rendelés szama 215623 ALU
GTIN 4045197601414
Arucikk kategoria 21A
Leiras

Figyelem:

Alkalmazasi iranyértékek, ha a. = 0,25xD. a, = 3 mm, a, na =4 mm.

Sarokradiusz: 0,4 mm

El6tolas f, / fog: 0,1 mm

Miiszaki leiras

Tipus ALU
Elétolas f, / fog 0,1 mm
Sarokradiusz 0,4 mm
Sorozat Softcut®
Viltdlapka ISO kéd APMT 060204 FR
Min6ség HU7810
Szerszamanyag HM
Termék fajtdja Valtélapka marashoz
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Adatlap /o Hoffmann Group

Felhasznaldi adatok

Felhasznalas V. ISO kéd
Alu manyagok alkalmas 600 m/min
Alu (révid forgacsu) alkalmas 500 m/min
Alu > 10% Si alkalmas 400 m/min
Nedvesen maximum feltételesen alkalmas
Szaraz alkalmas
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