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APHT 160408ER-46, X500, Tipus: UNI

Rendelési adatok

Rendelés szama 215781 UNI
GTIN 2050002058231
Arucikk kategéria 28F
Leiras

Figyelem:

Ezeket a valtolapkakat csak a 229908 sz. csavarral (15 IP; 5,0 Nm) hasznalja. r > 3,2 mm
valtélapkaknak a 215705, 215710, 215715 és 215717 sz. tartékon vald hasznalatdhoz moédositani
kell a lapkafészket.

Sarokradiusz: 0,8 mm

Miiszaki leiras

Tipus UNI
Sarokradiusz 0,8 mm
Viltolapka ISO kéd APHT 160408ER-46
Min&ség X500
Szerszamanyag HM

Termék fajtdja Valtélapka marashoz

Felhasznaldi adatok
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Acél < 900 N/mm?
Acél < 1100 N/mm?
INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
Ti > 850 N/mm?
GG(G)

Uni

Nedvesen maximum
Nedvesen minimum
Széraz

Levegb

Felhasznalas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas

feltételesen alkalmas
alkalmas

alkalmas

V.
150 m/min
110 m/min
170 m/min
150 m/min
55 m/min

180 m/min
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