Adatlap /o Hoffmann Group

RDHX 0501 MOTN, HB7520, Tipus: UNI

Rendelési adatok

Rendelés szama 212195 UNI
GTIN 4045197302427
Arucikk kategéria 21A
Leiras

Kivitel:

Minden valtélapka alkalmas 0° negativ és 7° pozitiv tartokkal valé alkalmazashoz.
Figyelem:

Alkalmazasi iranyértékek, ha a. = 0,3xD / apmx = 1,1 mm.
Valtélapka ISO kéd: RDHX 0501 MOTN
Tipus: UNI

Miiszaki leiras

Tipus UNI
Viltdlapka ISO kéd RDHX 0501 MOTN
Szerszamanyag HM
Min&ség HB7520
Cserék / élek szama 1

Termék fajtdja Véltolapka marashoz
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Adatlap /% Hoffmann Group

Felhasznaldi adatok

Acél < 500 N/mm?
Acél < 750 N/mm?
Acél < 900 N/mm?
Acél < 1100 N/mm?
Acél < 1400 N/mm?
INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
GG(GQ)

Uni

Nedvesen maximum

Széaraz

Felhasznalas
alkalmas
alkalmas
alkalmas

feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas
alkalmas
feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas
alkalmas
feltételesen alkalmas

alkalmas

V.
275 m/min
275 m/min
250 m/min
160 m/min
125 m/min
260 m/min
210 m/min
240 m/min

ISO kéd
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