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Line Light akkumulatoros vizsgalolampa, Tipus: 465

Rendelési adatok

Rendelés szama 081341 465
GTIN 5708997352441
Arucikk kategoria 08C
Leiras

Kivitel:

A Line Light munkaldmpa extrudalt akrilprofilbdl késziilt, beépitett lencsével (sz6rdsi sz6g 75°)
és ennek kdszonhetben rendkiviil robusztus és litésallé. Kiegészité homlokoldali zseblampaval
(150 lumen).

A lampa forgathaté a tartéban és vakitasmentesen bedllithato.

Funkcio:

IP65: Vizsugar ellen minden iranybdl és por behatolasa ellen védett (porzard), valamint teljes
érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Munkaldmpa akkumulatorral, tapegységgel, csiptetds rogzité magnessel és rogzithetd
kampéval.

Miszaki leiras

IP védettségi osztaly IP 65
ATEX zbéna Nincs
Vilagitasi id6 1,5 6ra
Fényaram 150-600 Im
Teljes hossz 357 mm
Fej @ 25 mm
Energiaellatas Akkus
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Egd LED modul
Akkumulator kapacitas 2,6 Ah

A tartalmazott akkumulatorok szama 1
Akkumulator tipus Litium-ion
Fénykibocsatasi szog 75 fok
Akkumulator-fesziiltség 37V
Szinhémérséklet 6000 K
Vilagitasi teljesitmény 26 W
Suly 2209
Termék fajtdja Vizsgalolampa
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