Adatlap Ao Hoffmann Group

Akkumulatoros elszivo rendszer, Gyarto jelolése: M12DE

Rendelési adatok

Rendelés szama 070226 M12DE
GTIN 4002395002740
Arucikk kategoria 03L
Leiras

Kivitel:

Univerzalisan felhasznalhaté, kompakt és konnyld akkumulatoros elszivé rendszer & 43 - 59

mm befogdnyakkal rendelkezé furdkalapacsokhoz.

- A HEPA sziir6 minden porrészecske 99,97%-t 6sszegydijti.

- Rogzitheto mélységiitk6z6 120 mm-es skalaval.

- REDLINK™ elektronika.

- Kapcsoléallasok: be, ki, automata 5 masodperces utanmiikodési idovel a teljes elszivas
érdekében.

- A gép jobb és bal oldalan is elhelyezheté.

- Red Li-lon akkumulatorok kiilon cellafeliigyelettel és toltottségi szint kijelzéssel.

Tartalom:

1x 12V /2,0 Ah Red Li-lon akkumulator, toltékészilék. HD-Box (rendszerkoffer), segédmarkolat,

tartalék szivocsonk, 3 adapter a befogényak @-hoz valé illeszkedés érdekében.

Figyelem:

Hozzavalé tartalék akkumulatorokat és toltékésziilékeket a 073814/ 3815/ 3816 sz.és a

073840 sz. alatt taldl. A gyartd garancidlis feltételeit az 1470. oldalon talalja.

Csomagolas: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)

Hozzavalé akkumulator — szallité/akku tipus/fesziiltség: Milwaukee B 12 V tipus

Akkumulator-feszultség: 12V

Akkumuldtor kapacitas: 2 A-h

Suly: 1,7 kg

Miiszaki leiras
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Akkumulator-feszultség 12V

Gyarto jelolése M12 DE-201X
Suly 1,7 kg
Akkumulator kapacitas 2Ah
Akkumulator tipus Litium-ion

A tartalmazott akkumulatorok szama 1

Uresjarati fordulatszam 0 - 22000 min"
Furatmélység 120 mm

Far6o @ 16 mm
Csomagolas Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzavalé akkumulator - szallité/akku tipus/fesziiltség Milwaukee B 12 V tipus
Tartozék

Li-lon rendszer M12B4 Akkumulator tipus, fesziiltség MB12

Vv 073815 MB12
Akkumulatortolté készilék Tipus M1218C 073840 M1218C
Akkumulatortolté késziilék Tipus M1218FC 073840 M1218FC
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