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‘Underwater
Kinetics

LED-EX zseblampa elemekkel, Tipus: 2ELED

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN

Arucikk kategéria

081522 2ELED
032705133417
08C

Leiras

Kivitel:

Robbanasvédett zseblampa, az érvényben Iévd ATEX irdnyelvek szerint bevizsgalva.

Utésallo, por- és vizallé nagy teljesitményii vizsgalélampa.

Nagy fényereji LED-es ceruzaldmpa csiptetSvel. Kozéphangsulyos fénysugar, 6500K. Kénnyd,
barmilyen szerszamos taskaba elfér és barmilyen kabat zsebében megmarad. Kapcsolo a végén.
A széloptikas adapterrel idealis nehezen hozzaférhetd, sziik helyek megvilagitasahoz.

Funkcio:

IP67: Rovid idejli vizbe merités és por behatolasa ellen védett (porzard), valamint teljes

érintésvédelemmel rendelkezik.

Miiszaki leiras

Fényaram 40 Im
ATEX zbéna 1.z6na
ATEX zbéna 21.z6na
Elem tipusa Micro, AAA
A tartalmazott elemek szama 2

Haz szine sarga
Vilagitasiid6 3 6ra
Fej @ 22 mm
Suly 559

IP védettségi osztaly IP 67
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Teljes hossz

Készulék tulajdonsagai

132 mm

Alkalmas robbanasvédett
tertiletekhez

Energiaellatas Elemes
Termék fajtdja Zseblampa
Tartozék

Alkéli-mangan elemek Nemzetkozi méret LR3 081553 LR3
Alkali-mangan elemek Nemzetk6zi méret LR3 081552 LR3
Litium-fém elemek Nemzetkdzi méret LR3 081559 LR3
Alkéli-mangan elemek Nemzetkozi méret LR3 081561 LR3
Alkali-mangan elemek Nemzetkzi méret LR3 081551 LR3
Fiber optika feltét a teljesen pontos megvildgitashoz Tipus 081528 2ELED
2ELED

Alkéli-mangan elemek Nemzetkozi méret LR3 081554 LR3
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