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MobileGlue akkus ragasztópisztoly, Gyártói termékszám: 332716

Rendelési adatok

Rendelés száma 083385 332716

GTIN 4007841332716

Árucikk kategória 07E

Leírás

Tartalom:
Ragasztópisztoly cserélhető ragasztó fejekkel, töltőkészülékkel, ragasztó rudak nélkül.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése Gluematic 5000

Névleges feszültség 220 - 240 V

Energiaellátás Vezetékes

Felfűtési idő 3 - 5 min

Teljesítményfelvétel 120 W

Ragasztó patron maximális ⌀-je 11 mm

Maximális szállítási teljesítmény 22 g/min

Hőmérséklettartomány 210 - 220 °C

Termék fajtája Ragasztópisztoly
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Tartozék

Ragasztó rúd készlet, 20 darabos Gyártói termékszám
044930

083388 044930

Ragasztó rúd készlet, 20 darabos Gyártói termékszám
048419

083388 048419
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