Adatlap /o Hoffmann Group

Részprofil lapka 60° belsd, jobbos, HB7010, Emelkedés: 3,5-5mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 270794 3,5-5
GTIN 4045197410306
Arucikk kategéria 21J
Leiras

Kivitel:

Részprofil lapka 60° belsé menethez.

Miiszaki leiras

Szerszamanyag HM
maximalis menetemelkedés 5mm
Menetemelkedés 3,5mm
Felhasznalds modja jobbos
Bel- /kiltéri felhasznalas belsé
Valtolapka profil Részprofil
Min&ség HB7010
Tdrési osztaly DIN 13 6H
Menetfajta M
Menetfajta MF
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Adatlap /% Hoffmann Group

Menetfajta
Menetfajta
Profilsz6g
Vastagsag
Lapkaméret L

Termék fajtdja

4,76 mm

Viltélapka menetesztergalashoz

Felhasznaldi adatok

Alu (révid forgacsu)
Alu > 10% Si

Acél < 500 N/mm?
Acél < 750 N/mm?
Acél < 900 N/mm?
Acél < 1100 N/mm?
Acél < 1400 N/mm?
Acél < 55 HRC
INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
Ti > 850 N/mm?
GG(G)

CuZn

Folyamatos
Nedvesen maximum

Széaraz

Felhasznalas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas

feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas
alkalmas
feltételesen alkalmas
alkalmas
alkalmas

feltételesen alkalmas

V.
250 m/min
180 m/min
150 m/min
150 m/min
130 m/min
100 m/min
90 m/min
40 m/min
100 m/min
100 m/min
50 m/min
130 m/min

150 m/min

ISO kéd
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