Adatlap /% Hoffmann Group

Furatkés fix dolésszoggel 1,5°, jobbos, Kinyulasi hossz / lapkaméret L:

60/11Tmm

Rendelési adatok

Rendelés szama

272111 60/11

GTIN 4045197584175
Arucikk kategoria 21W
Leiras

Kivitel:

Fix dolésszoggel.

Belso hiitéssel.

Miiszaki leiras

Lapkaméret 11 mm
Valtélapka csavar 2798104
K6zépeltolodas L; 7,3 mm
Legkisebb eléfarasi @ Dy, 13 mm
Teljes hossz L 100 mm
belsd htités igen

Szar @ D 10 mm
Délésszog 1,5 fok
Felhasznalas médja jobbos
Termék fajtdja Furatkés
Tartozék
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Adatlap /o Hoffmann Group

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8 674248 TX8

Szoritécsavar Tipus 4 2798104

Nyomaték csavarhuzoskalaval, cserélhetd penge befogdval

Maximalis nyomaték 500 cNm 659957 500
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