Adatlap /o Hoffmann Group

HOLEX

DCMW 11T308, BUX220, Vagéél kivitel: M

Rendelési adatok

Rendelés szama 265770 M
GTIN 4045197818126
Arucikk kategéria 221

Leiras

Kivitel:

- Egyszer hasznalatos kivitel.

- Egyélii.

Figyelem:

Tovabbi valtélapka alakok, méretek és sarokradiuszok kiilon ajanlatkérésre szallithatoak.
Mindség: BUX220

Vagoéél kivitel: M

Fogasmélység a,: 0,1-0,5 mm

El6tolas f: 0,1 - 0,2 mm/ford,

F6 felhasznalas forgacsol6 sebessége v.: 80 - 200 m/min

Miiszaki leiras

Vagoél kivitel M
Min&ség BUX220
Sarokradiusz 0,8 mm

F6 felhasznalds forgacsol6 sebessége v, 80 - 200 m/min
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El6tolas f

Fogasmélység a,

Forgdacsolasi feltétel

Simité / nagyolo6 hozzarendelés
Szerszamanyag

Valtélapka ISO kod

Cserék / élek szama

Terméknév attribdtum

Termék fajtdja

0,1 -0,2 mm/ford,
0,1-0,5mm
Folyamatos

Simitas
CBN
DCMW 117308
1
BUX220

Valtolapka esztergalashoz
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