Adatlap /o Hoffmann Group

VBMT 160404, Minéség: HB7140-1

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN

Arucikk kategoria

261152 HB7140-1
4045197819406
21G

Leiras

VBMT 160404 HB7140-1 Min6ség: HB7140-1
Forgacstord: VS

Fogdsmélység a,:0,2- 1,5 mm

El6tolas f: 0,1 - 0,3 mm/ford,

F6 felhasznalas forgacsolé sebessége v.: 70 - 260 m/min

Miiszaki leiras

F6 felhasznalas

F6 felhasznalas forgacsold sebessége v,
Forgacstord

Minéség

Sarokradiusz

Forgacsolasi feltétel

El6tolas f

M
70-260 m/min
VS
HB7140-1
0,4 mm
Enyhén megszakitott

0,1 -0,3 mm/ford,
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Adatlap /o Hoffmann Group

Fogasmélység a, 0,2-1,5mm
Simit6 / nagyolé hozzarendelés Simitas
Szerszamanyag HM

Viltdlapka ISO kéd VBMT 160404
Cserék / élek szama 2

Termék fajtaja Valtolapka esztergalashoz
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