
Adatlap

TextFlow 12

Hidroplasztikus szerszámtartó HPH, HSK-A 63, Befogási ⌀ D1: 10mm

Rendelési adatok

Rendelés száma 307610 10

GTIN 2050001671189

Árucikk kategória 33W

Leírás

Kivitel:
· Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.
· Balluffchip furattal.
· Axiális állítás lehetséges.
· Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
Előny:
· Maximális nyomatékátadás következtében nagy folyamatbiztonság.
· Ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és

hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.
Felhasználás:
· Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.
· h6 szártűrésű szerszámok befogásához.
Tartalom:
Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs.
Különleges tartozék:
Hűtőfolyadékcső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., közpersely 302135 − 302180 sz. a 12; 20 és 32
méretekhez.
A-méret kinyúlási hossz: 85 mm
⌀ D3: 36 mm
⌀ D2: 30 mm
Külső ⌀ D: 50 mm
L1: 59 mm
L2: 32 mm
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Adatlap

TextFlow 12Műszaki leírás

L1 59 mm

⌀ D2 30 mm

Befogási ⌀ D1 10 mm

⌀ D3 36 mm

Átvihető nyomaték MD 130 Nm

A-méret kinyúlási hossz 85 mm

L2 32 mm

Súly 1,2 kg

Állítási út V 10 mm

Menet M M8×1

Külső ⌀ D 50 mm

Befogó HSK-A 63

Befogó szabvány DIN 69893

Befogó szabvány ISO 12164-1

Alak A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél

Körfutási pontosság ≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia HPC

Forgácsolási stratégia HSC

Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső  HSK 63 309880 63
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