Adatlap /% Hoffmann Group

ER szoritopatronos befogé VARIA, V4, ER szoritopatron mérethez: 20

Rendelési adatok

Rendelés szama 319803 20
GTIN 4045197317575
Arucikk kategoria 33E
Leiras

El6ny:

- Gyorscsere lehet6ség az egyetlen rogzitési pont miatt, igy a szerszamcsere
sériilésveszély nélkiil elvégezheto.

- A forgacsoldszerszamok eldre beadllitva a gépnél vannak.

- Rovid felépitésii — alacsony darabkoltségek.

Felhasznalas:

Els6sorban furdshoz és kozpontositashoz.

Figyelem:

Maximalis meghuzési nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzavalé 211750 sz. 5,7

méret nyomatékkulccsal érhetd el. Maximalis meghuzasi nyomaték V3, V4 és V5 esetén 10 Nm.

A betétek meglazitasakor ne forgassa tul az titkdzdén.

A-méret kinyulasi hossz: 25 mm

Kilsé @ D: 34 mm

Miszaki leiras

ER szoritépatronhoz 20
A-méret kinyulasi hossz 25 mm
Kilsé @ D 34 mm
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Befogo V4

Termék fajtdja Szoritopatronos befogd
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