Adatlap /% Hoffmann Group

Onhegeszt6 szigetelészalag, Szélességxhossz (mmxm): 19X9

Rendelési adatok

Rendelés szama 083655 19X9
GTIN 7891040003860
Arucikk kategoria 08M
Leiras

Kivitel:

A 3M Scotch® 23 egy 6zonnak ellendllé és minden kabelkdpeny anyaghoz hasznélhato etilén-
propilén-kaucsuk ragasztdszalag, mely kit(in6 dielektromos tulajdonsagokkal rendelkezik.
Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatésaga a tarolasi eléirdsok betartasa esetén érvényes.
Vastagsag: 0,76 mm

Miiszaki leiras

Szélesség 19 mm
Vastagsag 0,76 mm
Hossz 9m
Tagulasi képesség 1000 %
Festék fekete
Gyartd jelolése Scotch® 23
Ragasztdszalag fajtaja egyoldalas
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Hészigetelés

Felhasznalas
Felhasznalas

Tarolasi levegd paratartalom
Hordozo6anyag
Kilonlegesség
Kilonlegesség
Kilonlegesség
Tarolasi hémérséklet
Eltarthatésag

Héallé max.
Szakitdszilardsag
Béléssel

Termék fajtdja

Tomités
50-60 %
Etilén-propilén-kaucsuk
uv-allé
nedvességallo
Id&jarasallo
20-23°C
5 monat
90-130°C
1,4 N/mm
igen

Ragasztdszalag
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