Adatlap /% Hoffmann Group

Menesztolapos befogd, HSK-A 100 A = 160, Befogasi @ D1: 12mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 30441012
GTIN 4045197289391
Arucikk kategoria 31A
Leiras

Kivitel:

- RFID / Balluff-Chip furattal.

- HSK-miikodo feliiletek megmunkalva.

GARANT: Minden szar keményen felszabalyozva (nyugodt jaras!).

Felhasznalas:

Meneszt6 felllettel rendelkezd szerszamok befogasara a DIN 1835, Form B és DIN 6535 Form
HB szerint.

Opcionalis tartozék:

Hdtéfolyadék-csé 309880 sz., dugokulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E kilon rendelésre szallithatok.

Miszaki leiras

Befogasi @ D, 12 mm
A-méret kinyulasi hossz 160 mm
Tartalék felfogdcsavar 309900 sz. 12

Kilsé @ D 42 mm
Befogd HSK-A 100 A = 160
Befogé szabvany DIN 69893
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Adatlap /o Hoffmann Group

Befogd szabvany

Befogd szabvény

Alak

Kiegyensulyozasi fok G, fordulatszam
Korfutasi pontossag

Forgacsolasi stratégia

Forgacsolasi stratégia

Termék fajtdja

DIN 69882-4
ISO 12164-1
A
G 2,5,25000 min"-nél
<3 um
HPC
HSC

Menesztblapos befogo

Tartozék

Tartalék felfogécsavar Tokmanyhoz, befogasi @ D1 12 mm

309900 12
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