Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

Hézagméro, sargaréz, T2, Lapok szama: 20

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN
Arucikk kategéria

47821020
4045197207494
42H

Leiras

Kivitel:

Rugd keménység acél lemezkék jol lathato felirattal. Egyforma széles, szegecselt csuklo
segitségével behajthaté acéllemezkék. Kiposan szikiild acéllemezkék. Nikkelezett tokban,

megszorithato.

Hézagméré sargaréz lemezkékkel. Nem-magneses, kipos, 100 mm hosszu, legnagyobb
szélesség 12 mm, T2 pontossaggal. Hézagméro.

Szabvany: Gyari szabvany

Lemezvastagsagok: 0,05—1,0 (0,05 emelkedés) mm

Lap hossza: 100 mm

Miiszaki leiras

Lapok szdama 20
Lemezvastagsagok 0,05-1,0 (0,05 emelkedés) mm
Lap hossza 100 mm

Szabvany Gyari szabvany

Tarés T3

Pontossag T2

Alapanyag Sargaréz
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Termék fajtdja Hézagméré
Szolgaltatasok
Jel6lés Lézer feliratozassal Tipus 018940
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