
Adatlap

TextFlow 12

Digitális tolómérő mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 300mm

Rendelési adatok

Rendelés száma 415611 300

GTIN 4045197301444

Árucikk kategória 42A

Leírás

Kivitel:
Közvetlen leolvasás jól felismerhető, nagyméretű digitális kijelzőn. Robusztus fémházzal.
Tartalom:
Inkluzív 1 elem 081560 sz., LR44-es méret.

Műszaki leírás

Méréstartomány 0 - 300 mm

Csőrhossz 90 mm

Belső mérőszár ⌀ 10 mm

Átkapcsolható leolvasás mm / inch

Kalibrálás A1

Leolvasás 0,0005 coll

Leolvasás 0,01 mm

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 LR44

A tartalmazott elemek száma 1

Energiaellátás Elemes

Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm

Szabvány ISO 13385
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Adatlap

TextFlow 12

Méréstechnika digitális

Alapanyag Nemesacél, INOX

Minden alkatrész edzett

Csomagolás Stabil doboz

Termék fajtája Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. méréstartomány 300 mm

021010 300

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 300 mm

021000 300

Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz 412230

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa LR44 081560 LR44
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