Adatlap /% Hoffmann Group

ERWEMA " IEB

Multiwinkel, Sin hossza: 330mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 456900 330
GTIN 2050001746764
Arucikk kategéria 46R
Leiras

Kivitel:

Innovativ, sokoldaltan hasznalhaté szogbedllitd. Stabil fém szerkezet, 330 mm rugdacél nyelvvel,
|ézerrel feliratozott mm méréskalaval. Beallitd szerkezet 9 szogpozicidhoz (30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
105°, 120°, 145°, 160°) vagy fokozatmentes bedllitas szarnyas anyas rogzitéssel.

Felhasznalas:

Parhuzamvonalzd, sz6gmérd, szogsablon, talpas derékszdg, gérszdg, hosszmérés.

Miiszaki leiras

Gyarto jelolése MW 330
Szogeltérés + 0,05 mm
Sin hossza 330 mm

fokozatmentesen szarnyas anyds

5209 rogzites rogzitéssel vagy fix szogpoziciokkal

Beallithaté szogpozicio 30 fok
Beallithat6 szogpozicié 45 fok
Beallithaté szogpozicid 60 fok
Beallithaté szogpozicio 75 fok
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Beallithaté szogpozicid
Beallithaté szogpozicio
Beallithaté szogpozicio
Beallithaté szogpozicid

Termék fajtdja

90 fok
105 fok
120 fok
145 fok

Szogmasolé
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