Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

Toloméro pillanatrogzitéssel, Méréstartomany: 150mm

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN
Arucikk kategoria

410625 150
4045197203021
412

Leiras

Kivitel:

Leolvasé rész csillogasmentesen mattkromozott. Finom, kontrasztos skalazas. Leppelt

méroéfeliletek.

Miiszaki leiras

Csomagolas
Csérhossz

Kalibralas
Méréstartomany
Leolvasas

Osztas

Osztas
Atkapcsolhaté leolvasas
Szabvany
Mélységmérd
Mérési eltérés E MPE
Méréstechnika

Alapanyag

Stabil doboz
40 mm
A1
0-150 mm
0,05 mm
1/20 mm
1/128 coll
mm /inch
ISO 13385
szogletes 3,7x1,3
+0,03 mm
analég

Nemesacél, INOX
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Adatlap /o Hoffmann Group

Minden alkatrész edzett
Menettablazat Toléméré tablazat
Termék fajtaja Univerzalis tolémérd
Szolgaltatasok

DAKKS kalibralasTolémérdk / mélységmérd tolomérék

Max. méréstartomany 200 mm 021010200
Ka!llqralasTolqmerok/ mélységmérd tolémérék Max. 021000 200
méréstartomany 200 mm

Tartozék

MUb6r tok ndniuszos toldoméréhoz 412500
Tablazat toléméréhoz 412180
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