Adatlap /% Hoffmann Group

Mitutoyo

Digitalis toloméro AOS rendszerrel és kor keresztmetszetli mélységmérovel,

Méréstartomany: 150mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 412637 150
GTIN 4946368667775
Arucikk kategéria 44A
Leiras

Kivitel:

A mérési eredményt jol leolvashato (9 mm méret(i) szamok jelzik ki. Az AOS (Advanced Onsite

Sensor) elektromagneses mérérendszer nagyobb védelmet nyujt vizzel és porral szemben.

- Abszolut mérodléc, nullazas nem sziikséges, igy a mérés gyors és biztonsagos.

- Csekély aramfogyasztas (20.000 6ra folyamatos hasznalat mellett), elemellendrzés
kijelzo.

Tartalom:

Inkluziv 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionalis tartozék:

Elemrekesz fedél 412239 sz. B méret.

Miiszaki leiras

Mélységmérd van igen
LCD kijelzé szammagassaga 9 mm
Csérhossz 40 mm
Kalibrélas Al
Szabvany ISO 13385
Uzemidd 20000 h
Mélységmérd 21,9
Leolvasas 0,01 mm
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Méréstartomany

A tartalmazott elemek szama

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama
Energiaellatas

Mérési eltérés E MPE

Mérbkésziilék mérési eljarasa

0-150 mm
1
081560 357
Elemes
+0,02 mm

Elektromagneses induktiv eljaras

Méréstechnika digitalis
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolas Stabil doboz
Termék fajtdja Univerzalis tolémérd
Szolgaltatasok

Ka!lb,ralasToIo,merok/ mélységmérd tolémérék Max. 021000 200
meréstartomany 200 mm

DAKkS I<,aI’|braIasTo’Iomerok/ mélységmérd tolomérdk 021010 200
Max. méréstartomany 200 mm

Tartozék

Gombelemek / specidlis elemek Elem tipusa 357 081560 357
Mélységméré tartd, fém, 2 db csavarral 412120
Elemrekesz fedél Tipus B 4122398
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