Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

Csiszolotekercs, hengeres (A),80-as szemcse kozepes, Csiszolotekercs @ x
csiszolotekercs hossz: 6X38mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 553880 6X38
GTIN 4045197524522
Arucikk kategoria 52E
Leiras

Kivitel:

A csiszolotekercsek feltekercselt normal korund (A) csiszolévaszonbél allnak.
Hengeres alaku.

Alkalmazhato:

Az 553835 sz.csiszolotekercs tartdhoz.

Alkalmazhato:

Tarté befogd @ x teljes hossz: 3x63

Miszaki leiras

Csiszolotekercs @ 6 mm
Csiszol6tekercs hossza 38 mm
Maximalis fordulatszam 26000 min”
Szemcsézet 80
Finomsagi fok kdzepes
Csiszoloanyag Normal korund
Csiszoléeszkoz rovid jelolése A
Csiszoldtekercs alakja hengeres
Termék fajtdja Csiszoléhenger
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Felhasznaldi adatok

Felhasznalas V. ISO kéd
Alu Mg alkalmas
Acél < 900 N/mm? alkalmas
Acél < 1400 N/mm? alkalmas
Acél < 55 HRC alkalmas
Acél < 60 HRC feltételesen alkalmas
INOX feltételesen alkalmas
GG(G) feltételesen alkalmas
CuZn alkalmas
Mdanyag, GFK alkalmas
Fa feltételesen alkalmas
Szaraz alkalmas

Tartozék

Csiszolotekercs tartd, szar @ 6 mm Tarto-@xteljes hossz

3X63 mm 553835 3X63
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