Adatlap /% Hoffmann Group

HiRunER precizios ER szoritopatronos befogo, ER szoritopatronhoz: 40 ER

Rendelési adatok

Rendelés szama 305531 40
GTIN 4045197869951
Arucikk kategoria 31A
Leiras

Kivitel:

Kils6- és belsé kup koszortlt, a nyugodtabb jaras érdekében minden szar keményen

felszabalyozva. Balluffchip furattal, nagyteljesitmény(i felfogé anya (max. 25000 min™).

Elony:

- Kitlin6 rendszerszintii korfutasi pontossag (befogé + szoritopatron + felfogé anya ), 3 um
korfutas 2 um szoritopatronnal, 6 pum korfutas 5 pum-es szoritopatronnal.

- Kiemelkedo tartoerok (max. 2-es tényezo a standard ER tokmanyokhoz képest).

- Rezgéscsillapité hatasu a 2 részes felfogo anya kovetkeztében.

Felhasznalas:

Hengeres szaru szerszamoknak DIN 6499 — A és B alak szerinti ER szoritopatronban valo

befogasara.

Tartalom:

Inkluziv preciziés felfogé anya.

Kulonleges tartozék:

Hdt6folyadék csé 309880 sz.,

dugokulcs 309890 sz.,

ER szoritékulcs 309748; 309749; 309757; 309758 sz.,

Fahrion ER szoritépatronok 308901 — 309434 sz.

Figyelem:

- Csak névleges @-t fog be h 10 szar @ tiirésig.

- A felfog6é anya nem kombinalhaté a tomitégydiriivel.
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- A precizios szoritopatronos befogot mindig a 309617; 309618 sz. precizids felfogo

anyaval hasznalja.
- Fahrion szoritopatronokkal kell hasznalni.
ER szoritokulcs 309748 sz.; 309749 sz.: 40
Befogasi tartomany: 3 - 26 mm
A-méret kinyulasi hossz: 85 mm
Kilsé @ D: 62 mm
Tartalék ER felfog6 anya 309617 sz.: 40

Miiszaki leiras

Befogasi tartomany

ER szoritépatronhoz

Kilsé @ D

Tartalék ER felfog6 anya 309617 sz.
A-méret kinyulasi hossz

ER szoritékulcs 309748 sz.; 309749 sz.
Befogd

Befogé szabvany

Befogo szabvany

Alak

Kiegyensulyozasi fok G, fordulatszam
Korfutasi pontossag

Forgacsolasi stratégia

Forgacsolasi stratégia

belsd hités

Balluffchip furat

Termék fajtdja

3-26mm
40
62 mm
40
85 mm
40
HSK-A 100 rovid
ISO 12164-1
DIN 69893
A
G 2,5 25000 min™-nél
<3 um
HPC
HSC
igen
igen

Szoritopatronos befogd

Tartozék

ER szoritopatron Névleges befogési @ d 14 mm

308990 14

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 23.02.2021 09:12

2/7



ER szoritopatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 25 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogasi @ d 14
mm

ER szoritéopatron HP Névleges befogasi @ d 19 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 5 mm

ER szoritépatron HP Névleges befogési @ d 17 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 16 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 16 mm

ET szoritépatron menetfurékhoz, axialis kiegyenlitéssel
Névleges befogasi @ d 10 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 15 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 6 mm
ER szoritopatron HP Névleges befogdsi @ d 14 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel és fuvokaval Névleges
befogasi @ d 20 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogasi @ d 16
mm

ER szoritéopatron HP Névleges befogési @ d 16 mm
ER szoritédpatron HP Névleges befogasi @ d 7 mm

ET szoritdpatron menetfurdkhoz, axialis kiegyenlitéssel
Névleges befogasi @ d 12 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 23 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 18 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 12 mm
ER szoritopatron HP Névleges befogdsi @ d 20 mm
ER szoritopatron Névleges befogési @ d 17 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogasi @ d 10
mm

ER szoritéopatron HP Névleges befogési @ d 11 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogasi @ d 18
mm

308992 25

309380 14

309379 19
309040 5
309379 17
308990 16
309040 16

309434 10

309040 15
309040 6
309379 14

309381 20

309380 16

309379 16
3093797

30943412

308990 23
309040 18
309040 12
309379 20
308990 17

309380 10

309379 11

309380 18

309380 6
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ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogasi @ d 6
mm

ER szoritépatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 22 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 22 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 22 mm

ER szoritépatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 12 mm
ER szoritéopatron HP Névleges befogasi @ d 18 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 11 mm

ER szoritéopatron HP Névleges befogési & d 26 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogasi @ d 8
mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 15 mm

ER szoritépatron Névleges befogdsi @ d 7 mm

ER szoritéopatron HP Névleges befogasi @ d 12 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 24 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 18 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 25 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 19 mm

ER szoritéopatron Névleges befogési @ d 12 mm

ER szoritéopatron HP Névleges befogasi @ d 10 mm
ER szoritopatron HP Névleges befogdsi @ d 8 mm
ER szoritopatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 8 mm
ER szoritéopatron HP Névleges befogasi @ d 21 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 5 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 26 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogasi @ d 20
mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 21 mm
ER szoritépatron készlet, 23 darabos, 4—26 mm

ER szoritéopatron HP Névleges befogasi @ d 13 mm

308992 22
309040 22
308990 22
308992 12
30937918
308990 11
309379 26

3093808

308990 15
309040 7
309379 12
308990 24
308990 18
309040 25
308990 19
308990 12
30937910
3093798
308992 8
309379 21
308990 5
309040 26

309380 20

309040 21
309028
30937913
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ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 24 mm
ER szoritéopatron Névleges befogdsi @ d 4 mm
ER szoritopatron készlet, 23 darabos, 4—26 mm

ET szoritdpatron menetfurdkhoz, axialis kiegyenlitéssel
Névleges befogasi @ d 9 mm

ER felfog6 anya Precizids szoritépatronos befogé ER-hez 40
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 13 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 10 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 8 mm

ER szoritopatron HP Névleges befogdasi @ d 6 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 25 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 8 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 13 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 19 mm

ER szoritopatron HP Névleges befogdsi @ d 24 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 17 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 23 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel és fuvokaval Névleges
befogasi @ d 25 mm

ER szoritédpatron HP Névleges befogasi @ d 4 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogasi @ d 25
mm

ER szoritéopatron Névleges befogési @ d 21 mm
ER szoritdpatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 6 mm
ER szoritopatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 14 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel és fuvokaval Névleges
befogasi @ d 12 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 9 mm
ER szoritopatron HP Névleges befogdsi @ d 9 mm
ER szoritopatron HP Névleges befogdsi @ d 25 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 20 mm

309040 24
309040 4
309320

3094349

309617 40
309040 13
309040 10
309040 8
3093796
308990 25
308990 8
308990 13
309040 19
309379 24
309040 17
309040 23

309381 25

3093794

309380 25

308990 21
308992 6
308992 14

309381 12

308990 9
3093799
309379 25
308990 20
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ER szoritopatron HP tomitéssel és fuvokaval Névleges
befogdasi @ d 10 mm

ER szoritéopatron HP Névleges befogési @ d 15 mm

ER szoritdpatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 16 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 10 mm

ER szoritéopatron Névleges befogési @ d 11 mm

ET szoritépatron menetfurékhoz, axialis kiegyenlitéssel
Névleges befogasi @ d 16 mm

ER szoritopatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 18 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 6 mm
ER szoritdpatron Névleges befogdsi @ d 4 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogdsi @ d 22
mm

ER szoritopatron HP tomitéssel és fuvokaval Névleges
befogasi @ d 16 mm

ER szoritdpatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 20 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 9 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 20 mm

HiRunER szoritdkulcs Tipus 40

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 7 mm

ET szoritépatron menetfurékhoz, axialis kiegyenlitéssel
Névleges befogasi @ d 6 mm

ER szoritopatron HP tomitéssel Névleges befogasi @ d 12
mm

ER szoritopatron HP Névleges befogdsi @ d 5 mm
ER szoritépatron HP Névleges befogési @ d 22 mm
ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 14 mm

ET szoritdpatron menetfurdkhoz, axialis kiegyenlitéssel
Névleges befogasi @ d 14 mm

ER szoritopatron Névleges befogasi @ d 26 mm
HiRunER szoritékulcs nyomatékkulcshoz Tipus 40

ER szoritopatron tomitéssel Névleges befogasi @ d 10 mm

309381 10

30937915
308992 16
308990 10
309040 11

309434 16

308992 18
308990 6
308990 4

309380 22

309381 16

308992 20
309040 9
309040 20
309748 40
308990 7

309434 6

309380 12

3093795
309379 22
309040 14

309434 14

308990 26
309749 40
308992 10
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ET szoritdpatron menetfurdkhoz, axialis kiegyenlitéssel

Névleges befogasi @ d 8 mm 3094348
ER szoritopatron HP Névleges befogdsi @ d 3 mm 3093793
ER szoritopatron HP Névleges befogasi @ d 23 mm 309379 23
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