Adatlap /% Hoffmann Group

uvex

Kényelmes hegeszt6 védoszemiiveg uvex i-vo, Védelmi fokozat: 5

Rendelési adatok

Rendelés szama 096546 5
GTIN 4031101510798
Arucikk kategéria 04U
Leiras

Kivitel:

Divatos hegeszt6 véddszemiiveg a sziirke lencsén keresztiili tokéletes szinérzékeléssel.

Az orrnal, a homloknal és a fiilnél Iévé puha komponensek szoritas nélkili elhelyezkedést
biztositanak. A parnazott szar hosszdban és délésében allithaté. Az uvex infradur plus bevonat
kovetkeztében a lencsék beliil paramentesek és kiviil karcalléak. A hegesztési szikrak raégése
minimalisra csokken. Az Uj sz(ir6technolégia védelmet nyuijt az infravoros és UV sugarzas
(vakitas) ellen.

Szabvany:

EN 166; EN 169

Keret tulajdonsagai: Allithaté szarhossz

Lencse bevonat: Pardsodasmentes

Lencse bevonat: Karcallo

UV védelem: UV400

Lencse anyaga: Polikarbonat

Lencse jelolése: 5 W 1 FTKN

Miszaki leiras

Lencse anyaga Polikarbonat
IR sz(ir6 védelmi fokozat 5

UV védelem uv400
Lencse bevonat Parasoddsmentes
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Lencse bevonat
Lencse jelolése
Sorozat

Keret jelolése

Keret tulajdonsagai
Keret tulajdonsagai
Keret tulajdonsagai

Termék fajtdja

Karcallo
5W 1 FTKN
i-vo
W 166 FT CE
Parnazott szar
Allithat6 sz6g( szar
Allithaté szarhossz

Hegeszt6 véddszemiiveg
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