Adatlap /% Hoffmann Group

Szoghajlito késziiléek, kompletten normal tartozékkal, Max. hajlitasi
magassaghoz: 100mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 823650 100
GTIN 2050001931306
Arucikk kategéria 86K
Leiras

Kivitel:

Torésallo gombagrafitos Ontvénybdl késziilt szerkezet excenteres gyorsbefogassal lapos-, kerek-
és négyszog acélok nagy pontossagu hideg és meleg hajlitdsahoz — professzionalis tartds
hasznalathoz. Alkalmas kiilonosen sziik hajlitasokhoz és konyokhajlatokhoz.
Felhasznalas:
Lapos, kerek és négyszdg anyagok pontos hideg és meleg hajlitdsahoz (hajlitasi sz6g 0 —
120°). Sz6gletes sarokkal és ivesen is hajlit kiilonb6zd rddiuszokban. Hosszanti itkdz6vel és
sz0glitkozbvel a sorozatgyartashoz.
Maximalis hajlitasi teljesitmény:
- (csokkentett) a 823652 / 823653 sz. hajlitélapokkal a fels6 kimélyitett részen:

— Laposacél melegen max. 50x6 mmi ill. 20x15 mm;

— Laposacél hidegen max. 50x4 mmiill. 20x10 mm;

— Kerek- és négyszog acél hidegen 16 mm.
- (normal) A 823652 / 823653 sz. hajlitélapokkal az als6, nem kimélyitett részen:

— Laposacél melegen max. 100x12 mmi ill. 60x20 mm;

— Laposacél hidegen max. 100x6 mmiill. 50x12 mm;

— Kerek- és négyszog acél melegen max. 30 mm;

— Kerek- és négyszog acél hidegen max. 18 mm.
- (maximalis) 823654 / 823655 sz. hajlitolapokkal (kiilonleges tartozék):

— L-acél (kivagott) melegen max, 100x12 mm;

— L-acél (kivagott) hidegen max. 60x8 mm;

— Lapos vorosréz max. 100x12 mm;

— Nemesacél max. 50x8 mm.
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Adatlap /% Hoffmann Group

Szoghajlitd késziilék a kovetkez6 tartalommal:

1 szoritobak excenteres befogassal,

1 hajlitélap, szogletes sarokkal (2 mm-es anyagig) 823652 sz.,
1 normal hajlitélap (r =4 mm) 823653 sz.,

1 nyomolap,

1 hosszanti Utk6z6 440 mm,

1 sz6gUitkozé.

Figyelem:

Tovabbi hajlité szerszamokat lasd a 823651 — 823657 sz.

Miiszaki leiras

Magassag

Szélesség

Max. hajlitasi magassaghoz
Mélység

Suly tartozékokkal egyiitt.

Termék fajtdja

260 mm
210 mm
100 mm
175 mm
24 kg

Hajlitokésziilék

Tartozék

Nyomolap, széles
Hajlitolap, széles
Radiusz hajlitélap
Rombuszsin

Normal hajlitélap
Hajlitélap, szogletes éllel

Peremhaijlité lap

823655
823654
823651
823657
823653
823652
823656
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