Adatlap /% Hoffmann Group

IWIKA!I

Er6méro szelence harompofas tokmanyhoz, Méréstartomany: 0-75kN

Rendelési adatok

Rendelés szama 479115 0-75
GTIN 2050001858832
Arucikk kategoria 47F
Leiras

Kivitel:

Hidraulikus eréfelvevé kdzvetlenll beépitett nyomasmérével a statikus és kdzel statikus
eréméréshez. Nemesacél haz és dugatty, sajtolt sargaréz nyomasméré késziilék vonszolt
mutatoéval. Idegen testek és froccsend viz bejutdsa ellen védett (1P43).

Elony:

Rendeltetésszeril hasznélat esetén 5 év szivargas elleni garanciat nyudjtunk.
Felhasznalas:

Szerszamgépgyartasban.

Kilonosen alkalmas harompofas tokmanyban torténé felhasznalashoz.

Tartalom:

Kijelz6 egység, kalibralasi jegyzékonyv és szallitokoffer.

Miiszaki leiras

Skalaosztas-érték 2 kN
Er6felvevd @ 90 mm
Méréstartomany 0-75kN

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 21:46 1/2



Adatlap /o Hoffmann Group

Eréfelvevé magassaga 57 mm
Uzemi hémérséklet -10-50°C

. . +1,6 a méréstartomany végértékébdl
Hibahatar (£2,5 vonszolt mu)':até?/al) %
Méréstechnika analég
Mérési jegyz6kdnyv Gyartoi vizsgalati jegyz6konyv
Csomagolas Stabil doboz
Termék fajtdja Eréméré szelence
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