Adatlap /% Hoffmann Group

UNC menetszerszam készlet miianyag kofferben, UNC egységes
durvamenethez: UNC1/4-3/4

Rendelési adatok

Rendelés szama 145955 UNC1/4-3/4
GTIN 4045197878571
Arucikk kategoria 11K

Leiras

Kivitel:

Stabil miianyag koffer fogantyuval és 2 zarral. Minden szerszam biztonsagosan széllithatéan
és védetten, sajat tartdjaban van elhelyezve és az attekinthetd elrendezés miatt azonnal
hozzaférhetd. A szerszamok részletes leirasat lasd az egyes termékeknél.

Felhasznalas:

UNC egységes durvamenethez ASME-B1.1.

Tartalma:

1-1 készlet kézi menetfurd 130700 sz.: 1/4;5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret

1-1 menetmetszd 142520 sz.: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret

1-1 allithat6 forditovas 148410 sz.: 1.1/2; 2; 4 méret

1-1 menetmetszd hajtdvas 149310 sz.: 20x7; 25x9; 30x11; 38x14; 45x18 méret

1 csavarhuzd 664122 sz.: 5,5 méret

Miiszaki leiras

UNC egységes durvamenethez 1/4 UNC - 3/4 UNC
Menetfajta UNC
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Profilszog 60 fok
Termék fajtdja Menetmetszé
Tartozék

Kézi menetfurd készlet UNC 3/8-16

Menetmetszé UNC 3/8-16

Forditévas, allithaté Tipus 4

Kézi menetfurd készlet UNC 1/4-20

Kézi menetfurd készlet UNC 1/2-13

Menetmetszé UNC 1/4-20

Menetmetszd tartd Menetmetszé @xmagassag 20X7 mm
Menetmetszé UNC 5/8-11

Menetmetsz6 tartd Menetmetszé @xmagassag 25X9 mm
Forditévas, allithaté Tipus 2

Kézi menetfurd készlet UNC 7/16-14

Menetmetszé UNC 3/4-10

Kézi menetfurd készlet UNC 5/16-18

Menetmetszé UNC 1/2-13

Lapos csavarhuzo, rovid, 2K-Haptoprene nyéllel
Pengeszélesség b 5,5 mm

Menetmetszé UNC 7/16-14

Kézi menetfurd készlet UNC 5/8-11

Forditévas, allithato Tipus 1.1/2

Menetmetsz§ tartd Menetmetsz6 @xmagassag 45X18 mm
Menetmetsz6 tarté Menetmetsz6é @xmagassag 38X14 mm
Menetmetsz6 UNC 5/16-18

Menetmetszd tartd Menetmetsz6 @xmagassag 30X11 mm

Kézi menetfurod készlet UNC 3/4-10

130700 3/8-16
142520 3/8-16
1484104
130700 1/4-20
130700 1/2-13
142520 1/4-20
149310 20X7
142520 5/8-11
149310 25X9
148410 2
130700 7/16-14
142520 3/4-10
130700 5/16-18
142520 1/2-13

664122 5,5

142520 7/16-14
130700 5/8-11
148410 1.1/2
149310 45X18
149310 38X14
142520 5/16-18
149310 30X11
130700 3/4-10
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