Adatlap Ao Hoffmann Group

Fiilvédo, zajszinttol fliggo Peltor™ WS™ LiteCom PRO llI, Tipus:

Rendelési adatok

Rendelés szama 097799
GTIN 7318640063310
Arucikk kategoria 04A
Leiras

Kivitel:

Zajszintt6l fliggd nagyteljesitményd fulvédd integralt, el6programozott analdg és digitélis radids
kommunikacids rendszerrel. 16 csatorna (Analog-PMR), 16 csatorna (Digital-PMR). A Bluetooth®
Multipoint funkcio lehetévé teszi a mobiltelefonokkal valé vezeték nélkili kapcsolatot, hogy
igy a munkavégzés megszakitasa nélkil tudjon telefondlni, hivasokat fogadni és befejezni. A
zajelnyomoé és vizallé mikrofon hangvezérelt atvitelt (VOX) biztosit a kéz nélkiili hasznalathoz
zajterhelésnek kitett kornyezetben. A Headset Gjratoltheto litium-ion elemmel rendelkezik.
SNR=33dB (H=34dB,M=31dB,L=25dB).

Felhasznalas:

Zajterhelésnek kitett, nagy igénybevételt jelenté kdrnyezetben folytatott kommunikaciéhoz.
Szabvany:

EN 352-4; EN 352-6

Tartalom:

Inkluziv akku, tolt6késziilék, extra higiénia készlet és mikrofon védelem.

Figyelem:

Tisztasagi készletek a 097767 sz. HY83 méret alatt

SNR érték (szigetel6 érték): 34 dB(A)

Uzemidé: 20 6ra

Suly: 464 g
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Uzemid6

SNR érték (szigeteld érték)
Sorozat

Suly

Termék fajtdja

20 6ra
34 dB(A)
Peltor™ LiteCom
464 g

Fulvéd6
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