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Univerzális kézi reszelő, Teljes hossz: 200mm

Rendelési adatok

Rendelés száma 519280 200

GTIN 4045197692306

Árucikk kategória 52A

Leírás

Kivitel:
Sokoldalúan felhasználható 4in1 univerzális kézi reszelő egy lapos és egy félkerek oldallal,
mindegyik két vágattal ellátva. Reszelő vágat műanyagokhoz és lágy fémekhez, ráspoly vágat
famegmunkáláshoz.
Tartalom:
Tépőzáras nylon tasakban.

Műszaki leírás

Teljes hossz 200 mm

Keresztmetszet 19×5 mm

Termék fajtája Univerzális reszelő

Felhasználói adatok

Felhasználás Vc ISO kód

Alu Mg alkalmas   

Acél < 900 N/mm² alkalmas   

Acél < 1400 N/mm² feltételesen alkalmas   

Acél < 55 HRC alkalmas   
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Acél < 60 HRC feltételesen alkalmas   

INOX feltételesen alkalmas   

GG(G) alkalmas   

CuZn alkalmas   

Műanyag, GFK alkalmas   

Fa alkalmas   

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm 576000 115X40

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm 576000 80X20

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm 576000 100X25
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