Adatlap /% Hoffmann Group

Fenoéhasab — Original-Arkansas (fehér), 8000-es szemcse, Kés,
Hosszxszélesség: 100X25mm

j

Rendelési adatok

Rendelés szama 558760 100X25
GTIN 4037073002194
Arucikk kategoria 567
Leiras

Kivitel:

Természetes k6 (Original-Arkansas) mikroszemcsés kvarcitbdl, nagy élszilardsaggal. A
legfinomabb felliletekhez és sorjamentes élezéshez. 5000-es szemcse (eldcsiszolas), 8000-es
szemcse (polirozas).

Felhasznalas:

Szerszamok ill. szerszamélek sorjazashoz, élezéséhez, simitasahoz és élletoréséhez. Furatok,
fellletek és élek utdlagos megmunkalashoz a formakészitésben. Ezen kiviil felliletek javitasadhoz,
becsiszolasahoz és polirozasahoz. Elsésorban olajjal, petréleummal vagy vizzel hasznalando.
Figyelem:

Olaj csekély mértékd hozzaadasa noveli az élettartamot és az élezési teljesitményt.

Miiszaki leiras

Hossz 100 mm
Finomsagi fok Polirozas
Szemcsézet 8000
Szélesség 25 mm
Festék fehér
Csiszoldanyag Arkansas kvarcit
Alak Kés
Termék fajtdja Fen6éhasab
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Felhasznaldi adatok

Alu Mg

Acél < 900 N/mm?
Acél < 1400 N/mm?
Acél < 55 HRC

Acél < 60 HRC

Acél < 67 HRC
Keményfém (HM)
INOX

Ti

GG(G)

CuZn

Mdanyag, GFK

Uni

Nedvesen maximum

Szaraz

Felhasznalas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas

feltételesen alkalmas

feltételesen alkalmas
alkalmas
alkalmas

feltételesen alkalmas
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