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Kompakt sorjázó korong Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, Tárcsa
⌀×szélesség×Furat ⌀: 152X25X25 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma 568725 152X25X25

GTIN 50051115667416

Árucikk kategória 53M

Leírás

Kivitel:
A kompakt vlies tárcsák ismételhető finist eredményeznek, mivel mindig új csiszolószemcse
kerül a szerszámfelületre. Nem változtat a munkadarab-geometrián, nem képződik csiszolási
barázda, hosszú élettartamú.
Sajtolt rostvlies agresszív Cubitron™ II kerámia szemcsével.
Felhasználás:
Nehéz sorjázási munkákhoz, a tekercselt kompakt tárcsákhoz képest lényegesen magasabb
leválasztási aránnyal. Nagyon nagy élstabilitás.
Köszörűgépeken vagy kézi csiszológépeken az 556380 sz. 1−2 méretű felfogó tüskével és az
568782 sz. szűkítő karimával. Hozzávaló köszörűkorong-lehúzó 568785 sz.
Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
Furat ⌀: 25 mm
Finomsági fok: extra durva
Keménységi fok: kemény
Szélesség: 25 mm
Furat ⌀: 25 mm
Kivitel: 7C extra coarse

Műszaki leírás
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Finomsági fok extra durva

Kivitel 7C extra coarse

Keménységi fok kemény

Tárcsa ⌀ 152 mm

Furat ⌀ 25 mm

Szélesség 25 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)

Terméknév attribútum RC-UW

Gyártó jelölése RC-UW

Tartozék

Alumínium karima pár  Furat ⌀-höz 25 mm 568782 25
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