Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

Vizpumpafogo, foszfatozott,markolat bevonattal, Teljes hossz: 250mm

-

Rendelési adatok

Rendelés szama 706145 250
GTIN 4045197887344
Arucikk kategoria 72B
Leiras

Kivitel:

Attiizott csuklé (= kettés megvezetés) és becsipddés-védelem sériilések megel6zésére.
Induktivan edzett. Kimélyitett, fogazott szoritopofak, csoveken és anydkon onzard. Tobblépcsés
bedllitas.

Feketére foszfatozott fogo. Polirozott fej. Tobbkomponensi anyaggal bevont szarak.
Szabvany:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Krém-vanadium acél, sulllyesztékben kovacsolt.

Miiszaki leiras

Hatsz6g befogasi tartomany 36 mm
Befoghato tartomany csénél 1.1/2 coll
Termék fajtdja Cs6- és vizpumpafogd
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