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Polclap fix, Típus: 1

Rendelési adatok

Rendelés száma 914774 1

GTIN 4045197893826

Árucikk kategória 9GT

Leírás

Kivitel:
Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal, a gurítható munkapad szekrényrészébe való
beakasztáshoz.
Alkalmazható:
914560, 914564, 914568 sz. guruló munkapadhoz.
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25 kg
Hasznos szélesség: 330 mm
Hasznos mélység: 450 mm
Vastagság: 26 mm
Teherbírás: 25 kg

Műszaki leírás

Hasznos mélység 450 mm

Vastagság 26 mm

Hasznos szélesség 330 mm

Teherbírás 25 kg

Sorozat ToolTruck

Felhasználási terület Guruló munkapad

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális
polcterhelés (fémen)

25 kg

Termék fajtája Polclap
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