Adatlap /o Hoffmann Group

Garant crio e

Fiok, Hasznos magassag: 80mm

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN

Arucikk kategéria

914770 80

4045197893802

9GT

Leiras

Kivitel:

Acéllemezbdl, eziist porszért bevonattal, a gurithaté munkapad szekrényrészébe valé

beakasztashoz.

Egy kocsiba maximalisan 8 darab szerelhetd be.
Alkalmazhato:

914560, 914564, 914568 sz. gurulé6 munkapadhoz.

Miszaki leiras

Teherbiras

Hasznos magassag

Hasznos szélesség

Hasznos mélység

Sorozat

Felhasznalasi terulet

Fiok el6lap magassag

Fidk / kihuzhaté polc teherbirasa
Kihuzhato fiokok (részben/teljesen)

Termék fajtdja

25 kg
80 mm
305 mm
385 mm
ToolTruck
Mdhelykocsi
80 mm
25 kg
100 %
Fidk
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