Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

Kozbetét kioldassal, Tipus: 2/60

Fa N\
Rendelési adatok
Rendelés szama 650007 2/60
GTIN 4045197608710
Arucikk kategoria 62D
Leiras
Kivitel:

Rugds golyoval és kioldo funkcioval — a fejeket biztonsdgosan rogziti.

Felhasznalas:

Kézdarabként, belsé négyszog befogdasu dugodkulcs fejek belsé hatszog befogasu csavarozékba
torténé befogasahoz.

Alapanyag:

Krom-vanadium acél, kromozott.

Teljes hossz: 60 mm

Négyszog profil oldal: 1/4 coll

Meghaijtas a gép feléli oldalon: E 6,3 (1/4 col)

Miiszaki leiras

Teljes hossz 60 mm
Meghaijtasi profil 6-sz0g csatlakozo
Meghaijtas a gép feléli oldalon E 6,3 (1/4 col)
Négyszog profil oldal 1/4 coll
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