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Próbapumpa „RP 50-S“

Rendelési adatok

Rendelés száma 814890

GTIN 4004625602003

Árucikk kategória 86A

Leírás

Kivitel:
Robusztus acéllemez tartály korrózióálló bevonattal és 12 liter űrtartalommal. Finoman skálázott
nyomásmérő nemzetközi mértékegységekkel (bar, psi, MPa). Vonszolt mutató a beállított
nyomás vagy nyomásesés könnyű meghatározásához. Könnyű erőátvitel a nyomódugattyúra
az ergonomikus pumpakar segítségével. Könnyen karbantartható a zsírzófejnek köszönhetően.
Mérés acélszövet betétes vizsgálótömlővel és R ½“ csatlakozóval.
Felhasználás:
Csővezeték rendszerekben és tartályokban végzett nyomásvizsgálat vízzel vagy olajjal a nemzeti
és nemzetközi irányelvek szerint (max. 60 bar).
Vizsgálati- és nyomástartomány 20 psi osztás: 0 - 860 psi
Vizsgálati- és nyomástartomány 1 bar osztás: 0 - 60 bar
Vizsgálati- és nyomástartomány 0,1 MPa osztás: 0 - 6 MPa
Tartály hossza: 720 mm
Edény szélessége: 170 mm
Edény magassága: 260 mm

Műszaki leírás

Tartály hossza 720 mm

Vizsgálati- és nyomástartomány 1 bar osztás 0 - 60 bar
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Edény magassága 260 mm

Vizsgálati- és nyomástartomány 0,1 MPa osztás 0 - 6 MPa

Szívásmennyiség löketenként 45 ml

Vizsgálati- és nyomástartomány 20 psi osztás 0 - 860 psi

Edény szélessége 170 mm

Gyártó jelölése RP 50-S

Termék fajtája Ellenőrző pumpa
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