Adatlap /% Hoffmann Group

RIDGID.
Peddinghaus
Racsnis csovago

Rendelési adatok

Rendelés szama 819370
GTIN 95691325730
Arucikk kategéria 83R
Leiras

Kivitel:

2 —in — 1 Mini cs6vagohoz racsni funkcidval. KonnyU, ergonomikus racsnis markolat présontott
aluminiumbdl. Az integralt kisméretl cs6vago a racsnis markolat nélkil is hasznalhato.
Felhasznalas:

Rendkiviil felhasznalébarat munkavégzés a racsnis markolattal, kiilondsen nehezen hozzaférhet6
helyeken. V6rosréz, aluminium és sargaréz csovek vagasahoz.

Vagokerék @: 19 mm

Vagokerék szélessége: 3 mm

Vagokerék furat: 4,8 mm

Kiilsé cs6é @-h6z: 6 - 28 mm

Miiszaki leiras

Vagokerék furat 4,8 mm
Vagokerék @ 19 mm
Kilsé csé -hoz 6-28 mm
Vagokerék szélessége 3mm
Vezet6gorgdk szama 2
Vagokerekek szama 1
Megfelel6 cséanyag Vorosréz
Megfelel6 cséanyag Aluminium
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Megfelelé cséanyag Sargaréz
racsni funkciéval igen
Termék fajtdja Csévagodkhoz
Tartozék

Kerékcsapszeg 819476
Tartalék vagokerék 819375
Nemesacél belsé / kiilsé sorjazé Max. csé @-héz 35 mm 814920 35
Gorg6bcsapszeg készlet 2 darabos 819478
Kerékcsapszeg 819477
Kerékcsapszeg 819376
Gorg6csapszeg 819377
Tartalék gorgdk készlet 2 darabos 819378
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