
Adatlap

TextFlow 12

Fogókészlet, 4 darabos VDE szerint szigetelt, Fogók száma: 4

Rendelési adatok

Rendelés száma 700180 4

GTIN 4045197559098

Árucikk kategória 71B

Leírás

Kivitel:
Krómozott fogók, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású
Haptoprene felülettel. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség
alatt végzett munkákhoz.
Tartalom:
1 db 701710 sz. kombinált fogó: 180 méret
1 db 713310 sz. telefonfogó: 200 méret
1 db 725310 sz. oldalcsípőfogó: 160 méret
1 db 728755 sz. huzalcsupaszító fogó: 160 méret

Műszaki leírás

Fogók száma 4

Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Termék fajtája Multifunkciós fogó
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Tartozék

Oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes
hossz 160 mm

725310 160

Vanádium kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt
Teljes hossz 180 mm

701710 180

Huzalcsupaszító fogó, krómozottVDE szerint szigetelt
Teljes hossz 160 mm

728755 160

Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200
mm

713310 200
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