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Ideal lemezoll6 kétkomponensii nyéllel, balos, Teljes hossz: 260mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 765910 260
GTIN 4010220030240
Arucikk kategoria 73X
Leiras

Kivitel:

Sullyesztékben kovacsolt olléfej, induktivan edzett élek. Utanallithatd csavaros illeszték, kettds
karos attétel beépitett nyitérugoval.

Nemesacél-S olléfej (HRC 60 — 62) optimalizalt, fogazas nélkiili élgeometridval a jé
fordulékonysag és a konnyU vagas érdekében akar 25 %-kal kevesebb erdkifejtés mellett,
idealis dekoracios lemezek vagasahoz. Acéllemez szarak, nikkelezett. 2-komponens( nyél
kézkiméld, jo fogasu puha betétekkel.

Vagasi teljesitmény: Lemezek 1,8 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.
Felhasznalas:

Folyamatos egyenes és ives vagasokhoz.

Miiszaki leiras

Elek hossza 33 mm
Teljes hossz 260 mm
Felhasznalas modja balos
Termék fajtdja Ollo
Tartozék

Javitokészlet Ideal lemezolléhoz 766020
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