Adatlap /% Hoffmann Group

Szerel0 szerszamkészlet, 59 darabos szerelotaskaval

Rendelési adatok

Rendelés szama 680302
GTIN 2050001016430
Arucikk kategoria 66H
Leiras

Felhasznalas:

Magas mindségl szerszamokat tartalmaz berendezések, gépek, késziilékek stb.
karbantartasahoz és javitasahoz.

Tartalom:

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

Drétkefe: 1 db 575000 sz. 3 méret

DICK miihelyreszel§ készlet, 2-es vagat, felgdongyolhetd tokban: 1 db 517200 sz. 200 méret (5
darabos)

PUK® univerzalis flrész: 1 db 581220 sz. 150 méret

GARANT Villaskulcs készlet 6 — 34 mm, tartéval: 1 db 610610 sz. 12 méret (6x7 - 30x34 mm) 1 db
611500 sz. 12 mérettel

Hajlitott hatszogkulcs készlet manyag tartéval: 1 db 626072 sz. 8 méret (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools lapos csavarhuzo készlet: 1 db 660910 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools lapos hajlitott kulcs: 1 db 664800 sz. 6,5 méret

PB Swiss Tools faziskeresé 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 3,5 méret

PB Swiss Tools csavarhizo Phillipshez: 1-1 db 668100 sz. 1; 2 méret

KNIPEX® kombinalt fogé: 1 db 701500 sz. 180 méret

KNIPEX® vizpumpafogé: 1 db 705500 sz. 250 méret

KNIPEX® harapéfogé: 1 db 706610 sz. 210 méret

Univerzalis rogzitd fogé: 1 db 708205 sz. 250 méret

KNIPEX® telefonfog6 vagééllel: 1 db 713150 sz. 160 méret
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Belsé Seeger gy(irli fogd, egyenes: 1 db 719805 sz. J2 méret
Kiils6é Seeger gy(rl fogo, egyenes: 1 db 719905 sz. A2 méret

KNIPEX® oldalcsipd fogd: 1 db 724900 sz. 160 méret
RENNSTEIG laposvésd: 1 db 740500 sz. 175 méret

RENNSTEIG lyukaszté készlet és pontozé: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120 mm)

Lakatos kalapacs Hickory nyéllel: 1 db 750110 sz. 300 méret

Mdanyag kalapacs: 1 db 754500 sz. 32 méret
Négyszog ar: 1 db 831700 sz. 110 méret

Fix kabelkés: 1 db 844300 sz. 175 méret

Mdanyag olajozok: 1 db 083532 sz. 125 méret
Szigeteldszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
Jelol6toll, kék: 1 db 085154 sz. B méret

Szerel6taska: 1 db 690200 sz.

Figyelem:

A szerszamot kiilon szallitjuk.

Miiszaki leiras

Termék fajtaja

Szerszamkészlet

Tartozék

Jelolétoll Dura-Ink® 15 Szin B
Telefonfogo, egyenes, polirozott Teljes hossz 160 mm

Csavarhuzo Phillips-hez erés ,multicraft” nyéllel
Kereszthorony méret 1

Lapos csavarhuzo készlet ,multicraft” erés nyéllel
Csavarhuzok szama 5

Lapos hajlitott kulcs Pengeszélesség b 6,5 mm
Lakatos kalapacsnyélvédd gallérral Suly nyél nélkul 300 g
Hajlitott hatszogkulcs készletnikkelezett Kulcsok szama 8

Csavarhuzo Phillips-hez erés ,multicraft” nyéllel
Kereszthorony méret 2

Seeger gy(rd fogd Tipus J2

Kézi drotkefeAcélhuzal, sima, 0,35 mm Drotsorok szama 3

085154 B
713150 160

668100 1

660910 5

664800 6,5
750110300
626072 8

668100 2

719805 J2
575000 3
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Bordas vizpumpafogo, foszfatozott Teljes hossz 250 mm

Lyukaszto készletmUanyag tartéban Szerszamok szama 6

B&r szerel6taska kozépso valaszfallal

Négyszogar mlanyag nyéllel Pengehossz 110 mm
Seeger gy(rd fogo Tipus A2

Laposvésd Teljes hossz 175 mm

Fix kabelkés

Kombinalt fogé, polirozott Teljes hossz 180 mm
Oldalcsip6fogd, polirozott Teljes hossz 160 mm
Szigetel&szalag Szin BLACK

Faziskeresd, kulonleges mindségui Vagoél szélesség 3,5
mm

Univerzalis reszel6készlet, 5 darabos, felgongyolhetd
tokban2-es vagat Szar nélkili hossz 200 mm

Muanyag kalapacs Cellidor betétekkel Kalapacsfej @ 32
mm

Kulcs készlet Kulcsok szama 12

Univerzalis r6gzit6 fogd, prizmas pofaval Teljes hossz 250

mm
MUanyag olajozé kifolyécsével Urtartalom 125 m
Erésitett harap6fogo Teljes hossz 210 mm

Univerzalis flrész ,PUK" univerzalis lappal (310)Fix
markolat

Szerel6 szerszamkészlet, 59 darabostarto nélkul

Famérce, sarga 1 m Hossz2 m

704900 250
745600 6
690200
831700110
719905 A2
740500 175
844300
701500 180
724900 160
083654 BLACK

665020 3,5

517200 200

754500 32
61061012
708205 250

083532125
706610 210

581220

680305
466005 2

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 21.02.2024 21:41



