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Univerzális kézi anyaszegecshúzó fogó mozgatható fejjel

Rendelési adatok

Rendelés száma 770310

GTIN 4045197220608

Árucikk kategória 72E

Leírás

Kivitel:
Erős fogótest kifinomult karos áttételes mechanizmussal. Szegecsfej 360°-ban forgatható.
Felhasználás:
Anyaszegecsek megmunkálásához (minden anyag). Nem alkalmas M6 acél anyaszegecsekhez
(csak alumíniumhoz).
Alkatrész:
770301 sz. menetes tüske, 770305 sz. tokmánypofák.
Tokmánypofa popszegecsekhez: 2,4; 3; 4; 5 mm
Menetes tüske szájnyílás anyaszegecsekhez: M3; M4; M5; M6
Betét csavarszegecsekhez: M4; M5; M6

Műszaki leírás

Betét csavarszegecsekhez M4; M5; M6

Tokmánypofa popszegecsekhez 2,4; 3; 4; 5 mm

Menetes tüske szájnyílás anyaszegecsekhez M3; M4; M5; M6

Termék fajtája Kézi szegecshúzó fogó

Tartozék
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Menetes tüske csavarral  Típus M6 770301 M6

Menetes tüske csavarral  Típus M3 770301 M3

Tartalék tokmánypofa pár 770305

Menetes tüske csavarral karos szegecshúzó fogóhoz  Típus
M4

770401 M4

Menetes tüske csavarral karos szegecshúzó fogóhoz  Típus
M5

770401 M5
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