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Univerzális anyaszegecshúzó fogó

Rendelési adatok

Rendelés száma 770410

GTIN 4045197276209

Árucikk kategória 72E

Leírás

Kivitel:
Stabil fogótest kihajtható, automatikusan reteszelődő karokkal (csekély erőkifejtés), 2K-markolat
és tárolóedény szegecstüskékhez.
Felhasználás:
Popszegecsek megmunkálásához (minden anyag).
Alkatrész:
770401 sz. menetes tüske, 770405 sz. tokmánypofák, 770402 sz. szegecsgyűjtő tartály.
Tokmánypofa popszegecsekhez: 3; 4; 5; 6,4 mm
Menetes tüske szájnyílás anyaszegecsekhez: M4; M5; M6; M8; M10
Betét csavarszegecsekhez: M4; M5; M6; M8

Műszaki leírás

Tokmánypofa popszegecsekhez 3; 4; 5; 6,4 mm

Menetes tüske szájnyílás anyaszegecsekhez M4; M5; M6; M8; M10

Betét csavarszegecsekhez M4; M5; M6; M8

Tartozék

Menetes tüske csavarral karos szegecshúzó fogóhoz  Típus
M5

770401 M5
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Fogómarkolat 770406

Menetes tüske csavarral karos szegecshúzó fogóhoz  Típus
M10

770401 M10

Menetes tüske  Típus M4 770404 M4

Vonócsap 770403

Menetes tüske csavarral karos szegecshúzó fogóhoz  Típus
M4

770401 M4

Menetes tüske csavarral karos szegecshúzó fogóhoz  Típus
M8

770401 M8

Fogótest a 770410 sz.-hoz 770407

Menetes tüske csavarral karos szegecshúzó fogóhoz  Típus
M6

770401 M6

Szegecstüske gyűjtőedény 770402

Tartalék tokmánypofa pár 770405
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