Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

Rovid furétokmany A alak, SK 50, Befogasi tartomany: 2,5-16mm

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN

Arucikk kategéria

301575 2,5-16
4045197931825
32K

Leiras

Kivitel:

Jobb és bal forgasirdnyhoz.
Barnitott. Balluff/RFID chip furattal.
Tartalom:

Inkluziv Torx® szoritékulcs keresztmarkolat az er6s meghuzas érdekében.

Opcionalis tartozék:

Kdpvondcsap (AB) 308600 — 308806 sz., AB szoritékulcs 308820 — 308835 sz.

Miiszaki leiras

Tartalék Torx® szoritokulcs 625220 sz.
Kulsé @ D

Befogasi tartomany

A-méret kinyulasi hossz

Befogo

Befogo szabvény

Alak

Kiegyensulyozasi fok G, fordulatszam

Korfutasi pontossag

TX25
50 mm
25-16 mm
80 mm
SK'50
ISO 7388-1
A
G 6,3, 15000 min™-nél
<50 um
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Maximalis meghuzasi nyomaték My ., <14 Nm

Balluffchip furat igen

Termék fajtaja Rovid furétokmany
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